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Contactez Avantor Services pour planifier un entretien ou 
un étalonnage ou pour plus d’informations sur nos services : 
technical.service.be@avantorsciences.com

Avantor Services propose l'entretien et 
l'étalonnage pour les appareils de mesure 
de VWR Collection, WTW, Mettler, Schott (SI 
Analytics), Hanna et autres.

ÉTALONNAGE 

Un étalonnage garantit la précision et la fiabilité de votre 
appareil de laboratoire.

Les tâches suivantes sont effectuées lors de l'étalonnage :

APPAREILS

Certificat d'étalonnage du pH-mètre et du pH-/ionomètre :
 ‒ vérification de la tension
 ‒ vérification de la mesure du pH
 ‒ vérification de la mesure de température
 ‒ vérification de la résistance
 ‒ vérification de la compensation de température

Certificat d'étalonnage du conductimètre :
 ‒ vérification de la mesure de conductivité
 ‒ vérification de la mesure de température
 ‒ vérification de la compensation de température

Certificat d'étalonnage de l'oxymètre :
 ‒ vérification de la mesure de la saturation
 ‒ vérification de la mesure de température
 ‒ vérification de la compensation de température
 ‒ vérification de la correction de la pression d'air
 ‒ test de fuite

Contrôle des pH-mètres, conductimètres,  
oxymètres et des électrodes

Code article Description
SERVELEC5CALPH Etalonnage pH-mètre
SERVELEC5CALPH-EL Etalonnage électrode de pH
SERVELEC5CALCOND Etalonnage conductimètre
SERVELEC5CALCONDCE Etalonnage cellule de conductivité
SERVELEC5CALOXY Etalonnage oxymètre
SERVELEC5CALOXYCEL Etalonnage de la cellule d'oxygène
SERVELEC5CALTEMP Etalonnage capteur de température (1 point)
SERVELEC5CALMULTI2 Etalonnage multimètre de pH/cond ou pH/O2

SERVELEC5CALMULTI3 Etalonnage multimètre de pH/cond/O2

SONDES

Électrode pH : 
 ‒ 3 points
 ‒ lecture valeur mV pour les tampons suivants :
 ‒ tampon pH 4,01, pH 7,00, pH 10,00 et 10,01 à 25 °C
 ‒ pente 
 ‒ potentiel d'asymétrie
 ‒ vitesse de réaction

Sonde de température (intégrée ou séparée) : 
 ‒ 1 point à 25 °C
 ‒ points supplémentaires à choisir entre 5 °C et 50 °C (non 

inclus dans le prix)

Cellule de mesure de conductivité : 
 ‒ 1 point
 ‒ avec Certipur 0,01mol / l (25 °), 1413μS / cm
 ‒ contrôle d'autres points de contrôle sur demande

Sonde à oxygène : 
 ‒ 1 point dans le godet d'étalonnage :
 ‒ cellules galvaniques et ampérométriques : la nouvelle 

membrane et l'électrolyte ne sont pas inclus dans le prix.
 ‒ cellules optiques : la nouvelle tête de membrane n'est pas 

incluse dans le prix.
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